Lasspak i plast med innergénga och spannkraftsforstarkare, ganginsats ﬁqt

i rostfritt stal
Artikelbeskrivning/produktbilder
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Beskrivning

Produktbeskrivning:
| lasspakarna med integrerad spannkraftsforstirkare kan spannkraften dkas med
upp till 75 % jamfort med vanliga lasspakar.

Dessutom kan denna produkt dven anvindas av personer med nedsatt kraft i
handerna (till exempel inom rehab- omrédet) for att f& samma spannkraft utan att
behdva ta i lika mycket. Det gar dven mycket lttare att lossa den spanda I&sspaken.

Den okade spénnkraften kommer fran axial-nallagret som ger en mycket lag
ytfriktion mot den fasta anliggningsytan. De hardade anliggningsbrickorna ar
konstruerade for hoga spannkrafter, och lagret med hogt bérighetstal garanterar lang
livslangd.

Den stora, fasta anliggningsytan skyddar den fastspanda komponenten. Darfor
behdvs ingen mellanlaggsbricka.

Material:
Greppspak av glasfiberforstarkt plast med kuggring av zinkgods.
Staldelar av rostfritt stél, 1.4305.

Utforande:
Blanka staldelar.
Axial-néllager med hédrdade och slipade anliggningsbrickor.

Mandvrering:

Gripspaken sitter fast i den kuggforsedda insatsen med en kuggkrans nér den inte
ar mandvrerad, sa att gdngan kan dras at eller lossas. Nar gripspaken lyfts kan dess
position &ndras och hakas fast i kuggkransen igen med fjaderkraft.

Anvéndning:
Maskinteknik, apparat- och anlaggningskonstruktion, rehab-omradet.

Montage:
Inskruvningsdjupet méaste vara minst 2 x gangdiametern och géngan bor smérjas latt
vid montering.

Fordelar:

Mycket hogre spannkrafter med samma atdragningsmoment.
Hogkvalitativt axial-nallager med hdgt barighetstal och 1ang livslangd.
Den fasta anliggningsytan skyddar komponenten.

P& begéran:
Ytterligare farger.

www.kipp.com - info@kipp.com 1/5



Lasspak i plast med innergénga och spannkraftsforstarkare, ganginsats ﬁtﬂ

i rostfritt stal
Artikelbeskrivning/produktbilder

www.kipp.com - info@kipp.com 2/5

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG



Lasspak i plast med innergénga och spannkraftsforstarkare, ganginsats ﬂ]‘

i rostfritt stal
Artikelbeskrivning/produktbilder

www.kipp.com - info@kipp.com 3/5

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG



[ ]
Lasspak i plast med innergénga och spannkraftsforstarkare, ganginsats ﬂ‘l‘

i rostfritt stal
Artikelbeskrivning/produktbilder

Lossa
genom att lyfta

L)

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG www.kipp.com - info@kipp.com 4/5



o] - - . . . . . - .
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Artikeldversikt
Lasspakar i plast med innerganga och spannkraftsforstarkare
Bestallningsnr. Férg X D2 H H2 H3 H4 A Al B T T
grundkropp
K1598.2081 svartgra RAL 7021 M8 25 385 27,5 51,6 556 65 775 94 22 10
K1598.3101 svartgra RAL 7021 M10 30 47 34 634 67,9 80 95 11,1 24 10
K1598.4101 svartgra RAL 7021 M10 30 531 3% 71,1 761 95,4 1104 132 27 10
K1598.5121 svartgré RAL 7021 Mi2 35 59,1 43 828 878 1099 1274 156 33 10
K1598.2082 ren orange RAL 2004 M8 25 385 275 516 556 65 775 94 22 10
K1598.3102 ren orange RAL 2004 M10 30 47 34 634 679 80 95 11,1 24 10
K1598.4102 ren orange RAL 2004 M10 30 53,1 36 71,1 76,1 95,4 1104 132 27 10
K1598.5122 ren orange RAL 2004 M12 35 59,1 43 828 878 1099 1274 156 33 10
K1598.20816 rapsgul RAL 1021 M8 25 385 275 516 556 65 775 94 22 10
K1598.31016 rapsgul RAL 1021 M10 30 47 34 634 679 80 95 1,1 24 10
K1598.41016 rapsgul RAL 1021 M10 30 53,1 % 71,1 761 95,4 1104 132 27 10
K1598.51216 rapsgul RAL 1021 M12 35 591 43 828 878 1099 1274 156 33 10
K1598.20886 signalgrén RAL 6032 M8 25 385 27,5 516 556 65 77,5 94 22 10
K1598.31086 signalgrén RAL 6032 M10 30 47 34 634 67,9 80 95 11,1 24 10
K1598.41086 signalgrén RAL 6032 M10 30 53,1 3% 71,1 761 95,4 1104 132 27 10
K1598.51286 signalgron RAL 6032 Mi2 35 59,1 43 828 878 1099 1274 156 33 10
K1598.20887 trafikbla RAL 5017 M8 25 385 275 516 556 65 775 94 22 10
K1598.31087 trafikbla RAL 5017 M10 30 47 34 634 679 80 95 11,1 24 10
K1598.41087 trafikbla RAL 5017 M10 30 53,1 36 71,1 76,1 95,4 1104 132 27 10
K1598.51287 trafikbla RAL 5017 M12 35 59,1 43 828 878 1099 1274 156 33 10
K1598.20884 trafikrott RAL 3020 M8 25 385 275 516 556 65 77,5 94 22 10
K1598.31084 trafikrott RAL 3020 M10 30 47 34 634 679 80 95 11 24 10
K1598.41084 trafikrott RAL 3020 M10 30 531 % 71,1 761 95,4 1104 132 27 10
K1598.51284 trafikrott RAL 3020 Mi2 35 59,1 43 828 878 1099 1274 156 33 10
K1598.20888 ljusgra RAL 7035 M8 25 385 27,5 516 556 65 775 94 22 10
K1598.31088 ljusgra RAL 7035 M10 30 47 34 634 67,9 80 95 11,1 24 10
K1598.41088 ljusgra RAL 7035 M10 30 53,1 3% 71,1 76,1 95,4 1104 132 27 10
K1598.51288 ljusgra RAL 7035 Mi2 35 59,1 43 828 878 1099 1274 156 33 10
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