Spannreglar med vred i rostfritt stal vred i plast eller rostfritt stal

Artikelbeskrivning/produktbilder
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» Dragkraft

Skjuvkraft : : Spannkraft
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Beskrivning

Produktbeskrivning:

Kinn

Spannreglarna med vred anvands for att snabbt och enkelt byta och lasa fixturer och

luckor.
Eftersom de spanns utan verktyg forkortas omstallningstiden.

Material:

Hus i rostfritt stal.

Bult i stal.

Vred i rostfritt stal eller termoplast PA (polyamid).

Utforande:

Hus blankt.

Bult fornicklad.

Vred i glasfiberforstarkt PA, svart.
Vred i rostfritt stél, blankt.

Anmérkning:

Féstskruvar M3 av rostfritt stal medfoljer.
Monteringsmdjlighet 1 for plattjocklek 6 mm.
Monteringsmdjlighet 2 for plattjocklek > 6 till 14 mm.

Mandvrering:
Se till att vredet ar i Iaget "OFF”.

Satt in spannregeln med vred i den férmonterade spannplattan.

Vrid vredet till Iaget "ON”.
Nar det ar helt fastspant hors ett klick.

Tillbehor:
Spannplattor K1560

Ritningsinformation:

1) Monteringsmdjlighet 1
2) Monteringsmdjlighet 2
3) Platta
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Artikeloversikt

Spannreglar med vred i rostfritt stal, vred i plast eller rostfritt stal

Bestéllningsnr. Material Utforande 2 D L D1 D2 D3 D4 H H1 H2 M D5 D6 D7 D8 T Ti T2
komponent

K1559.816 polyamid bult stal 8 16,3 18 34 40 28 315 16 55 M03X0,5 18 35 65 34 6 6-20 25

K1559.8161 rostfritt stal bult stal

8 163 18 34 40 28 315 16 55

M03X0,5 18 35 65 34 6 6-20 25
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Spannreglar med vred i rostfritt stal vred i plast eller rostfritt stal

Artikeldversikt
Bestéllningsnr. Material Utférande 2 Spannkraft Skjuvkraft Dragkraft F Temperaturbestandighet
komponent N kN kN
K1559.816 polyamid bult stal 400 48 1,6 <130 °C
K1559.8161 rostfritt stal bult stal 400 4,8 1,6 <200 °C

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

www.kipp.com - info@kipp.com

3/3



