Teleskopskenor i aluminium for montering pa sidan, helt utdragbara,

barformaga upp till 300 kg

Artikelbeskrivning/produktbilder
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Ritningar
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Kinn

Beskrivning

Material:

Skenor i aluminium.

Kulhéllare i rostfritt stal 1.4301.
Kulor i rostfritt stal 1.4021.

Utférande:
Blanka skenor.
Blanka kulhallare.
Blanka kulor.

Bestéllningsinformation:
Sdljs parvis.

Anmarkning:

For de helt utdragbara teleskopskenorna &r rorelsen ungefar lika med
monteringslangden, vilket gor dem bekvdmare och enklare att anvinda.
Teleskopskenornas dynamiska lastkapacitet ger maximal belastningsférmaga

for ett vertikalt monterat par teleskopskenor nér hela utdragslangden utnyttjas.
Barformégan som anges har faststllts vid ett skenavstand pa 600 mm och géller
maxvérdet vid 10 000 cykler.

Passar inte for horisontell montering.

Bor eftersmorjas med hogtrycksfett efter 2 000 cykler.

Andanslagen &r testade med 10 cykler och en anslagshastighet

pé 0,8 m/s vid den angivna belastningsférmagan. Extra, externa dndanslag

rekommenderas.

Temperaturomrade:
-20 °C till +110 °C
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Teleskopskenor i aluminium for montering pa sidan, helt utdragbara,
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barformaga upp till 300 kg
Artikeldversikt
Teleskopskenor i aluminium for montering pa sidan, helt utdragbara, barforméaga upp till 300 kg
Bestallningsnr. Montering Produkityp Barformaga Typ av forpackning
per par
kg
K1721.0300 montering pa sidan standard 240 1 styck = 1 par
K1721.0350 montering pa sidan standard 255 1 styck = 1 par
K1721.0400 montering pa sidan standard 270 1 styck = 1 par
K1721.0450 montering pa sidan standard 285 1 styck = 1 par
K1721.0500 montering pa sidan standard 300 1 styck = 1 par
K1721.0550 montering pa sidan standard 300 1 styck = 1 par
K1721.0600 montering pa sidan standard 300 1 styck = 1 par
K1721.0650 montering pa sidan standard 295 1 styck = 1 par
K1721.0700 montering pa sidan standard 290 1 styck = 1 par
K1721.0800 montering pa sidan standard 270 1 styck = 1 par
K1721.0900 montering pa sidan standard 250 1 styck = 1 par
K1721.1000 montering pa sidan standard 230 1 styck = 1 par
Bestéllningsnr. A Al A2 A3 Ad A5 B H Slag L
S
K1721.0300 75 142,5 285 75 125 150 26,5 80 300 300
K1721.0350 75 167,5 335 100 150 200 26,5 80 350 350
K1721.0400 7,5 192,5 385 125 175 250 26,5 80 400 400
K1721.0450 7,5 217,5 435 150 200 300 26,5 80 450 450
K1721.0500 7,5 242,5 485 175 225 350 26,5 80 500 500
K1721.0550 7,5 267,5 535 200 250 400 26,5 80 550 550
K1721.0600 7,5 292,5 585 225 275 450 26,5 80 600 600
K1721.0650 75 317,5 635 250 300 500 26,5 80 650 650
K1721.0700 7,5 342,5 685 275 325 550 26,5 80 700 700
K1721.0800 7,5 392,5 785 325 375 650 26,5 80 800 800
K1721.0900 75 4425 885 375 425 750 26,5 80 900 900
K1721.1000 7,5 4925 985 425 475 850 26,5 80 1000 1000
© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG www.kipp.com - info@kipp.com  2/2



