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Artikelbeskrivning/produktbilder

Beskrivning

Material:
Hölje av stålplåt.
Hjul av högkvalitativt, elastiskt helgummi.
Hjulstomme i högkvalitativ, brottsäker polyamid.

Utförande:
Pressat hus. Hölje med dubbla kullager i vridkransen. Hjul med kullager.

Anmärkning:
Fastskruvad hjulaxel.

Användning:
Maximal körkomfort, mycket bra dämpning för transportgodset. Den nya serien med
mjuka gummidäck dämpar ljudet inom alla användningsområden.

Temperaturområde:
-25 °C till +80 °C.
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Ritningar

Artikelöversikt

Länkhjul i stålplåt med rygghål och mjuka gummidäck

Beställningsnr. Benämning Utförande 1 Hjullager A B D D1 D2 H R Bärförmåga
kg

K1789.10100040 Länkhjul utan spärr kullager 36 40 100 13 70 125 86 150
K1789.10125040 Länkhjul utan spärr kullager 40 40 125 13 70 150 102,5 150
K1789.101000402 Länkhjul med spärr stop fix kullager 36 40 100 13 70 125 86 150
K1789.101250402 Länkhjul med spärr stop fix kullager 40 40 125 13 70 150 102,5 150
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