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Artikelbeskrivning/produktbilder

Beskrivning

Material:
Hjulstomme av aluminiumpressgjutgods.
Däck av elastiskt helgummi.

Anmärkning:
Däck påvulkaniserade på fälgen. Hjul med elastiska helgummidäck har en hög
slitstyrka, ett lågt rullmotstånd och hög körkomfort.
Användningstemperatur från -30 °C till +80 °C.
Hjulen används som framhjul till låglyftande truckar.
Flera storlekar på begäran.

Ritningar

Artikelöversikt

Elastiskt helgummihjul

Beställningsnr. Hjullager D D1 B B1 Bärförmåga
kg

K1777.200501 kullager 200 20 35 60 450


