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Spannjarnsset_Form B

Artikelbeskrivning/produktbilder

Beskrivning

Material:
Seghérdat stal.

&

Utforande:
Brunerat.

Anmérkning:

Form B

K1008.1412

Spénnjarn for M12, sexkantskruv M12x55 hallfasthetsklass 12.9, brickor for
spanndon,

mutter for T-spar sparmatt 14, sparstyrningsmutter, cylinderskruv M6éx12.

K1008.1816

Spannjarn for M16, sexkantskruv M16x60 hallfasthetsklass 12.9, brickor for
spanndon,

mutter for T-spér sparmatt 18, sparstyrningsmutter, cylinderskruv M6x12.
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Artikeloversikt
Bestéllningsnr. Form Form-typ B B1 B2 D L L1
K1008.1412 B med sparmutter 40 12,8 13,5 M12 115 67,2
K1008.1816 B med sparmutter 40 16,8 17,5 M16 115 67,2
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