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Beskrivning

Produktbeskrivning:

Lasspaken i plast med ergonomiskt handtag &r tillverkad i en snygg och modern
design med en mycket bekvam haptik.

Gripspaken bestér av en speciell och mycket slitstark plast och finns i manga
standardfarger.

Fordelen med gripspaken ar att den ar styv och robust. Tack vare sin 1aga vikt ar den
idealisk for mobila anvindningsomraden.

Lasspaken star emot kemikalier och korrosion bra.

Material:
HTP-plast, glasfiberforstarkt..
Staldelar av rostfritt stal 1.4305.

Utforande:
Blanka staldelar.

Mandvrering:

Gripspaken sitter fast i den kuggforsedda insatsen med en kuggkrans nér den inte
ar mandvrerad, sa att gdngan kan dras at eller lossas. Nar gripspaken lyfts kan dess
position dndras och hakas fast i kuggkransen igen med fjaderkraft.

Anvéndning:
Maskinteknik, apparat- och anlaggningskonstruktion, rehab-omradet, medicinteknik,
livsmedelsindustri.

Temperaturomrade:
Temperatur for kontinuerlig anvandning max. 100 °C.
Kortvarig anvéndningstemperatur max. 130 °C.

Fordelar:
Star emot kemikalier och korrosion bra.
Sju farger.

P& begéran:
Ytterligare innergédngor och specialutféranden.
Mattet "H1" kan pa begéran levereras i andra langder mot pristillagg.

Hogtemperaturplast i svartgrétt.

Temperatur for kontinuerlig anvéndning enligt IEC 216 max. 150 °C — 160 °C.
Kortvarig anvandningstemperatur max. 250 °C.
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Artikeloversikt
Lasspakar i plast med innergénga, staldelar i rostfritt stal
Bestéllningsnr. Farg Material Storeck X T D DI D2 H H1 H2 H3 H4 A Al B Antal
grundkropp grundkropp tander
K1701.1041 svartgra RAL 7021 HTP-plast 1 M4 9 10 132 138 245 4 142 308 35 399 468 79 16
K1701.1042 ren orange RAL 2004 HTP-plast 1 M4 9 10 132 13,8 245 4 142 308 35 399 468 79 16
K1701.10416 rapsgul RAL 1021 HTP-plast 1 M4 9 10 132 13,8 245 4 142 308 35 399 468 79 16
K1701.10484 trafikrott RAL 3020 HTP-plast 1 M4 9 10 132 13,8 245 4 142 308 35 399 468 79 16
K1701.10486 signalgron RAL 6032 HTP-plast 1 M4 9 10 132 13,8 245 4 142 308 35 399 468 79 16
K1701.10487 trafikbla RAL 5017 HTP-plast 1 M4 9 10 132 138 245 4 142 308 35 399 468 79 16
K1701.10488 ljusgra RAL 7035 HTP-plast 1 M4 9 10 132 13,8 245 4 142 308 35 399 468 79 16
K1701.1051 svartgra RAL 7021 HTP-plast 1 M5 9 10 132 13,8 245 4 142 308 35 399 468 79 16
K1701.1052 ren orange RAL 2004 HTP-plast 1 M5 9 10 132 13,8 245 4 142 308 35 399 468 79 16
K1701.10516 rapsgul RAL 1021 HTP-plast 1 M5 9 10 132 138 245 4 142 308 35 399 468 79 16
K1701.10584 trafikrott RAL 3020 HTP-plast 1 M5 9 10 1322 13,8 245 4 142 308 35 399 468 79 16
K1701.10586 signalgrén RAL 6032 HTP-plast 1 M5 9 10 132 138 245 4 142 308 35 399 468 79 16
K1701.10587 trafikbla RAL 5017 HTP-plast 1 M5 9 10 13,2 138 245 4 142 308 35 399 468 79 16
K1701.10588 ljusgra RAL 7035 HTP-plast 1 M5 9 10 132 13,8 245 4 142 308 35 399 468 79 16
K1701.1061 svartgra RAL 7021 HTP-plast 1 M6 9 10 132 138 245 4 142 308 35 399 468 79 16
K1701.1062 ren orange RAL 2004 HTP-plast 1 M6 9 10 13,2 138 245 4 142 308 35 399 468 79 16
K1701.10616 rapsgul RAL 1021 HTP-plast 1 M6 9 10 1322 13,8 245 4 142 308 35 399 468 79 16
K1701.10684 trafikrott RAL 3020 HTP-plast 1 M6 9 10 132 13,8 245 4 142 308 35 399 468 79 16
K1701.10686 signalgron RAL 6032 HTP-plast 1 M6 9 10 132 138 245 4 142 308 35 399 468 79 16
K1701.10687 trafikbla RAL 5017 HTP-plast 1 M6 9 10 132 13,8 245 4 142 308 35 399 468 79 16
K1701.10688 ljusgra RAL 7035 HTP-plast 1 M6 9 10 132 138 245 4 142 308 35 399 468 79 16
K1701.2061 svartgra RAL 7021 HTP-plast 2 M6 12 13,5 18,5 19,1 285 6,5 18,6 42,6 47,1 652 748 105 20
K1701.2062 ren orange RAL 2004 HTP-plast 2 M6 12 13,5 18,5 19,1 285 6,5 18,6 42,6 471 652 748 105 20
K1701.20616 rapsgul RAL 1021 HTP-plast 2 M6 12 135 185 19,1 285 6,5 186 42,6 471 652 748 105 20
K1701.20684 trafikrott RAL 3020 HTP-plast 2 M6 12 13,5 18,5 19,1 285 6,5 18,6 42,6 471 652 748 105 20
K1701.20686 signalgron RAL 6032 HTP-plast 2 M6 12 13,5 18,5 19,1 285 6,5 18,6 42,6 471 652 748 105 20
K1701.20687 trafikbla RAL 5017 HTP-plast 2 M6 12 13,5 18,5 19,1 285 6,5 186 426 471 652 748 105 20
K1701.20688 ljusgra RAL 7035 HTP-plast 2 M6 12 13,5 18,5 19,1 285 6,5 18,6 42,6 47,1 652 748 105 20
K1701.2081 svartgra RAL 7021 HTP-plast 2 M8 12 13,5 18,5 19,1 285 6,5 18,6 42,6 471 652 748 105 20
K1701.2082 ren orange RAL 2004 HTP-plast 2 M8 12 13,5 18,5 19,1 285 6,5 186 426 471 652 748 105 20
K1701.20816 rapsgul RAL 1021 HTP-plast 2 M8 12 13,5 18,5 19,1 285 6,5 18,6 42,6 47,1 652 748 105 20
K1701.20884 trafikrott RAL 3020 HTP-plast 2 M8 12 13,5 18,5 19,1 285 6,5 186 42,6 471 652 748 105 20
K1701.20886 signalgrén RAL 6032 HTP-plast 2 M8 12 13,5 18,5 19,1 285 6,5 186 42,6 471 652 748 105 20
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Artikeldversikt

Bestéllningsnr. Férg Material Stolek X T D DI D2 H H1 H2 H3 H4 A Al B  Antal
grundkropp grundkropp tander

K1701.20887 trafikbla RAL 5017 HTP-plast 2 M8 12 13,5 185 19,1 285 6,5 18,6 426 47,1 652 748 105 20
K1701.20888 ljusgra RAL 7035 HTP-plast 2 M8 12 135 18,5 19,1 285 6,5 186 426 471 652 748 105 20
K1701.3081 svartgra RAL 7021 HTP-plast 3 M8 14 16 212 219 37 10 24 54 592 802 91,1 115 22
K1701.3082 ren orange RAL 2004 HTP-plast 3 M8 14 16 212 21,9 37 10 24 54 592 80,2 91,1 115 22
K1701.30816 rapsgul RAL 1021 HTP-plast 3 M8 14 16 212 219 37 10 24 54 592 802 911 115 22
K1701.30884 trafikrott RAL 3020 HTP-plast 3 M8 14 16 212 219 37 10 24 54 592 802 911 115 22
K1701.30886 signalgron RAL 6032 HTP-plast 3 M8 14 16 21,2 219 37 10 24 54 592 802 911 115 22
K1701.30887 trafikbla RAL 5017 HTP-plast 3 M8 14 16 212 219 37 10 24 54 592 802 911 115 22
K1701.30888 ljusgra RAL 7035 HTP-plast 3 M8 14 16 212 219 37 10 24 54 592 802 911 115 22
K1701.3101 svartgra RAL 7021 HTP-plast 3 M10 14 16 21,2 21,9 37 10 24 54 592 802 91,1 115 22
K1701.3102 ren orange RAL 2004 HTP-plast 3 M10 14 16 212 219 37 10 24 54 592 802 91,1 115 22
K1701.31016 rapsgul RAL 1021 HTP-plast 3 M10 14 16 212 219 37 10 24 54 592 802 911 115 22
K1701.31084 trafikrott RAL 3020 HTP-plast 3 M10 14 16 21,2 21,9 37 10 24 54 592 802 91,1 115 22
K1701.31086 signalgron RAL 6032 HTP-plast 3 M10 14 16 212 219 37 10 24 54 592 802 91,1 115 22
K1701.31087 trafikbla RAL 5017 HTP-plast 3 M10 14 16 21,2 219 37 10 24 54 592 802 911 115 22
K1701.31088 ljusgra RAL 7035 HTP-plast 3 M10 14 16 21,2 21,9 37 10 24 54 592 802 91,1 115 22
K1701.4101 svartgra RAL 7021 HTP-plast 4 M10 17 19 26,2 27,1 431 10 27,8 62,4 68,1 96,8 110,3 14,1 24
K1701.4102 ren orange RAL 2004 HTP-plast 4 M10 17 19 26,2 27,1 431 10 27,8 62,4 681 968 110,3 141 24
K1701.41016 rapsgul RAL 1021 HTP-plast 4 M10 17 19 26,2 27,1 431 10 27,8 62,4 681 96,8 1103 141 24
K1701.41084 trafikrott RAL 3020 HTP-plast 4 M10 17 19 26,2 27,1 431 10 27,8 62,4 68,1 968 110,3 141 24
K1701.41086 signalgron RAL 6032 HTP-plast 4 M10 17 19 26,2 27,1 431 10 27,8 62,4 681 968 110,3 141 24
K1701.41087 trafikbld RAL 5017 HTP-plast 4 M10 17 19 26,2 27,1 431 10 27,8 62,4 681 96,8 1103 14,1 24
K1701.41088 ljusgra RAL 7035 HTP-plast 4 M10 17 19 26,2 27,1 431 10 27,8 62,4 68,1 968 110,3 141 24
K1701.4121 svartgra RAL 7021 HTP-plast 4 M12 17 19 26,2 27,1 431 10 27,8 62,4 681 968 110,3 141 24
K1701.4122 ren orange RAL 2004 HTP-plast 4 M12 17 19 26,2 27,1 431 10 27,8 62,4 68,1 96,8 110,3 14,1 24
K1701.41216 rapsgul RAL 1021 HTP-plast 4 M12 17 19 26,2 27,1 431 10 27,8 62,4 681 968 110,3 141 24
K1701.41284 trafikrott RAL 3020 HTP-plast 4 M12 17 19 26,2 27,1 431 10 27,8 62,4 681 968 110,3 141 24
K1701.41286 signalgrén RAL 6032 HTP-plast 4 M12 17 19 26,2 27,1 431 10 27,8 62,4 68,1 96,8 110,3 14,1 24
K1701.41287 trafikbla RAL 5017 HTP-plast 4 M12 17 19 26,2 27,1 431 10 27,8 62,4 681 968 110,3 141 24
K1701.41288 ljusgra RAL 7035 HTP-plast 4 M12 17 19 26,2 27,1 431 10 27,8 62,4 681 968 110,3 141 24
K1701.5121 svartgra RAL 7021 HTP-plast 5 M12 23 23 305 31,5 49,1 12 30,8 72,9 79,2 1109 126,6 15,1 26
K1701.5122 ren orange RAL 2004 HTP-plast 5 M12 23 23 30,5 31,5 49,1 12 308 729 792 1109 126,66 151 26
K1701.51216 rapsgul RAL 1021 HTP-plast 5 M12 23 23 30,5 31,5 491 12 308 72,9 792 110,9 126,6 151 26
K1701.51284 trafikrott RAL 3020 HTP-plast 5 M12 23 23 305 31,5 491 12 30,8 72,9 79,2 1109 126,6 15,1 26
K1701.51286 signalgron RAL 6032 HTP-plast 5 M12 23 23 30,5 31,5 49,1 12 308 729 792 1109 126,66 151 26
K1701.51287 trafikbla RAL 5017 HTP-plast 5 M12 23 23 30,5 31,5 49,1 12 308 72,9 792 110,9 126,6 151 26
K1701.51288 ljusgra RAL 7035 HTP-plast 5 M12 23 23 305 31,5 491 12 30,8 72,9 79,2 1109 126,6 15,1 26
K1701.5161 svartgra RAL 7021 HTP-plast 5 M16 23 23 30,5 31,5 49,1 12 308 729 792 1109 126,66 151 26
K1701.5162 ren orange RAL 2004 HTP-plast 5 M16 23 23 30,5 31,5 49,1 12 308 72,9 792 110,9 126,6 151 26
K1701.51616 rapsgul RAL 1021 HTP-plast 5 M16 23 23 30,5 31,5 49,1 12 30,8 72,9 79,2 1109 126,6 15,1 26
K1701.51684 trafikrott RAL 3020 HTP-plast 5 M16 23 23 30,5 31,5 49,1 12 308 72,9 792 1109 126,6 151 26
K1701.51686 signalgron RAL 6032 HTP-plast 5 M16 23 23 30,5 31,5 49,1 12 30,8 72,9 792 110,9 126,6 151 26
K1701.51687 trafikbla RAL 5017 HTP-plast 5 M16 23 23 30,5 31,5 49,1 12 30,8 72,9 79,2 1109 126,6 15,1 26
K1701.51688 ljusgra RAL 7035 HTP-plast 5 M16 23 23 30,5 31,5 49,1 12 308 729 792 1109 126,6 151 26
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