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Klamringar, slitsade, yttre ﬁ‘ﬂ

Artikelbeskrivning/produktbilder

Beskrivning

Material:

Stal.

d Rostfritt stal 1.4305
< Rostfritt stal 1.4404

’\/: Aluminium.

Utférande:

Stal brunerat, skruv i stal 12.9.

Rostfritt stal 1.4305 blankt, skruv i rostfritt stal A2-70.
Rostfritt stal 1.4404 blankt, skruv i rostfritt stal A4-70.
Aluminium blankt, skruv i rostfritt stal A2-70.

Anmérkning:

De slitsade yttre kldmringarna omsluter axeln med en jamn fordelning av
klamkrafterna. Det ger en méttexakt passning och mycket higa hallkrafter utan att
skada axeln.

Axeltoleransen ska ligga inom h11.

P4 grund av slitsen pa kldmringens yttersida kan upp till 15 % hogre kldmkrafter nés
4n med utforandet med slits pa insidan. Halet forblir cylindriskt, vilket innebér att
axeln omsluts exakt. Mindre obalans.

Klamringarna av materialet rostfritt stal A4 &r mérkta med en liten centreringspunkt
pa ytterdiametern.

Temperaturomrade:
-40 °C - +175 °C.

P& begéran:
Andra matt.

Ritningar

Artikeloversikt
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Klamringar, slitsade, yttre

Artikeloversikt

Klamringar, slitsade, yttre

Bestallningsnr. Form-typ Material Stalnyckel B C D1 D2 R
grundkropp (DIN 912)
K0611.100401 slitsad utvandigt stal - 9 M3x8 4 16 20,7
K0611.100501 slitsad utvandigt stal - 9 M3x8 5 16 207
K0611.100601 slitsad utvandigt stal - 9 M3x8 6 16 207
K0611.100801 slitsad utvandigt stal - 9 M3x8 8 18 224
K0611.101001 slitsad utvandigt stal - 9 M3x10 10 24 26
K0611.101201 slitsad utvandigt stal - 11 M4x12 12 28 318
K0611.101501 slitsad utvandigt stal - 13 M5x16 15 34 394
K0611.101601 slitsad utvandigt stal - 13 M5x16 16 34 394
K0611.101801 slitsad utvandigt stal - 13 M5x16 18 36 41,1
K0611.102001 slitsad utvandigt stal - 15 M6x18 20 40 46,4
K0611.102201 slitsad utvandigt stal - 15 M6x18 22 42 481
K0611.102501 slitsad utvandigt stal - 15 M6x18 25 45 508
K0611.102801 slitsad utvandigt stal - 15 M6x18 28 48 537
K0611.103001 slitsad utvandigt stal - 15 M6x18 30 54 586
K0611.104001 slitsad utvandigt stal - 15 M6x18 40 60 65
K0611.105001 slitsad utvandigt stal - 19 M8x25 50 78 87
K0611.100402 slitsad utvandigt rostfritt stal 1.4305 9 M3x8 4 16 20,7
K0611.100502 slitsad utvandigt rostfritt stal 1.4305 9 M3x8 5 16 20,7
K0611.100602 slitsad utvandigt rostfritt stal 1.4305 9 M3x8 6 16 20,7
K0611.100802 slitsad utvandigt rostfritt stal 1.4305 9 M3x8 8 18 224
K0611.101002 slitsad utvandigt rostfritt stal 1.4305 9 M3x10 10 24 26
K0611.101202 slitsad utvéndigt rostfritt stal 1.4305 11 M4x12 12 28 318
K0611.101502 slitsad utvandigt rostfritt stal 1.4305 13 M5x16 15 34 394
K0611.101602 slitsad utvandigt rostfritt stal 1.4305 13 M5x16 16 34 394
K0611.101802 slitsad utvandigt rostfritt stal 1.4305 13 M5x16 18 36 41,1
K0611.102002 slitsad utvandigt rostfritt stal 1.4305 15 M6x18 20 40 464
K0611.102202 slitsad utvandigt rostfritt stal 1.4305 15 M6x18 22 42 481
K0611.102502 slitsad utvandigt rostfritt stal 1.4305 15 M6x18 25 45 50,8
K0611.102802 slitsad utvandigt rostfritt stal 1.4305 15 M6x18 28 48 537
K0611.103002 slitsad utvandigt rostfritt stal 1.4305 15 M6x18 30 54 586
K0611.104002 slitsad utvandigt rostfritt stal 1.4305 15 M6x18 40 60 65
K0611.105002 slitsad utvandigt rostfritt stal 1.4305 19 M8x25 50 78 87
K0611.100404 slitsad utvandigt rostfritt stal A4 1.4404 9 M3x8 4 16 20,7
K0611.100504 slitsad utvandigt rostfritt stal A4 1.4404 9 M3x8 5 16 207
K0611.100604 slitsad utvandigt rostfritt stal A4 1.4404 9 M3x8 6 16 207
K0611.100804 slitsad utvandigt rostfritt stal A4 1.4404 9 M3x8 8 18 224
K0611.101004 slitsad utvandigt rostfritt stal A4 1.4404 9 M3x10 10 24 26
K0611.101204 slitsad utvandigt rostfritt stal A4 1.4404 11 M4x12 12 28 318
K0611.101504 slitsad utvandigt rostfritt stal A4 1.4404 13 M5x16 15 34 394
K0611.101604 slitsad utvandigt rostfritt stal A4 1.4404 13 M5x16 16 34 394
K0611.101804 slitsad utvandigt rostfritt stal A4 1.4404 13 M5x16 18 36 41,1
K0611.102004 slitsad utvandigt rostfritt stal A4 1.4404 15 M6x18 20 40 464
K0611.102204 slitsad utvandigt rostfritt stal A4 1.4404 15 M6x18 22 42 481
K0611.102504 slitsad utvandigt rostfritt stal A4 1.4404 15 M6x18 25 45 50,8
K0611.102804 slitsad utvandigt rostfritt stal A4 1.4404 15 M6x18 28 48 537
K0611.103004 slitsad utvandigt rostfritt stal A4 1.4404 15 M6x18 30 54 586
K0611.104004 slitsad utvandigt rostfritt stal A4 1.4404 15 M6x18 40 60 65
K0611.105004 slitsad utvandigt rostfritt stal A4 1.4404 19 M8x25 50 78 87
K0611.100403 slitsad utvandigt aluminium - 9 M3x8 4 16 20,7
K0611.100503 slitsad utvandigt aluminium - 9 M3x8 5 16 20,7
K0611.100603 slitsad utvandigt aluminium - 9 M3x8 6 16 20,7
K0611.100803 slitsad utvandigt aluminium - 9 M3x8 8 18 224
K0611.101003 slitsad utvandigt aluminium - 9 M3x10 10 24 26
K0611.101203 slitsad utvandigt aluminium - 11 M4x12 12 28 318
K0611.101503 slitsad utvandigt aluminium - 13 M5x16 15 34 394
K0611.101603 slitsad utvandigt aluminium - 13 M5x16 16 34 394
K0611.101803 slitsad utvandigt aluminium - 13 M5x16 18 36 411
K0611.102003 slitsad utvandigt aluminium - 15 M6x18 20 40 464
K0611.102203 slitsad utvandigt aluminium - 15 M6x18 22 42 481
K0611.102503 slitsad utvéndigt aluminium - 15 M6x18 25 45 50,8
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Klamringar, slitsade, yttre

Artikeldversikt
Bestéllningsnr. Form-typ Material Stélnyckel B C D1 D2 R
grundkropp (DIN 912)

K0611.102803 slitsad utvandigt aluminium - 15 M6x18 28 48 537
K0611.103003 slitsad utvandigt aluminium - 15 M6x18 30 54 586
K0611.104003 slitsad utvandigt aluminium - 15 M6x18 40 60 65
K0611.105003 slitsad utvandigt aluminium - 19 M8x25 50 78 87
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