Rafflade knoppar i plast metalldetekterbar med ytterganga ﬁ‘l‘

Artikelbeskrivning/produktbilder

Beskrivning
X MD

Produktbeskrivning:

De metalldetekterbara mandoverkomponenterna tillverkas av ett EU10/2011- och
FDA-godkant plastgranulat.

Tack vare speciella tillsatser i plastgranulatet kan partiklar fran 0,027 cm?® (3x3x3
mm) plastdetekteras med metalldetektorer. Ddrmed kan plastfragment fran
metalldetekterbara mandverdelar identifieras i kansliga produktionsomréden och
risken for produktionsavbrott eller reklamationer minskas betydligt.

Material:

Termoplast (polyamid, glasfiberforstarkt), metalldetekterbar, EU10/2011- och FDA-
godkénd.

Staldelar i rostfritt stal 1.4404.

Utforande:
Termoplast svartgra RAL 7021.
Staldelar i rostfritt stal blank.
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Anmarkning:
De metalldetekterbara tillsatserna kan leda till flackvisa fargavvikelser i plastytan.
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s = Anvéndning:

(= - Livsmedelsindustrin
- ~ - Lékemedelsbranschen
§§ - Forpackningsindustrin

i

Temperaturomrade:
-20 °C till +100 °C

Fordelar:
metalldetekterbar.
Detektionsvolym = 0,027 cm?® Livsmedelsgodkénda material.
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Rafflade knoppar i plast metalldetekterbar med ytterganga

Artikeloversikt

Kinn

Bestéllningsnr. Gangtyp D D1 D2 D3 H H1 L
K0110.140005X10 ytterganga M5 15 1 13 11,5 43 10
K0110.140006X20 yttergénga M6 15 11 13 11,5 43 20
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