2-ekrade rattar av aluminium med vridbart cylinderhandtag, Form C, ﬁqt

med passhal och kilspar
Artikelbeskrivning/produktbilder
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Beskrivning

Material:

Handratt i aluminium.

Cylinderhandtag och navskydd i termoplast, svart.Cylinderhandtag i stal, brunerat.
Géngstift 1ISO 4027 Stal hallfasthetsklass 45 H, svart.

Utforande:
Svart eller silver pulverlackerad.

Anmérkning:
Rattkransens jadmngang och koncentritet 4r < 0,4 mm.

Montage:

Navskyddet och det vridbara cylinderhandtaget levereras omonterade. Handtagets
axel maste skruvas in i fasthalet vid monteringen.

Handrattarna kan fastas pa en axel med tvarstift eller en cylinderskruv DIN 6912 och
en underllaggsbricka K0173 axiellt med passkil.

Vid utfdranden med tvarhal sker fixeringen med géngstift 1ISO 4027.

Leveransomfattning:

Handratt i aluminium.
Navskydd.Cylinderhandtag, vridbart.
Géngstift 1SO 4027 (utforanden med tvarhal).

Tillbehor:
K0173 Underlaggsbrickor.
K1160 Cylinderskruvar med insexkant, 1agt huvud DIN 6912.

Ritningsinformation:
1) Tvarhalet ar forskjutet 90° mot passkilsparet.
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2-ekrade rattar av aluminium med vridbart cylinderhandtag, Form C,
med passhal och kilspar

Ritningar
DIN 6885-1
B3P9
7/
i
3 ~
—Qpf—
!
—
Artikeloversikt
Bestéllningsnr. Férg Form Form-typ A B3 D1 D2 D3 D4 D5 H L L1 L2 L3 T
grundkropp

K1524.12512104 svart C passhal med spar 42 4 125 12 31 199 Me 176 90,5 18 545 36 13,8
K1524.12514105 svart C passhal med spar 42 5 125 14 31 199 M6 176 90,5 18 545 36 16,3
K1524.16014105 svart C passhal med spar 55 5 160 14 36 252 M8 194 1165 20 76,5 40 16,3
K1524.16016105 svart C passhal med spar 55 5 160 16 36 252 M8 194 1165 20 76,5 40 18,3
K1524.12512204 silver C passhal med spar 42 4 125 12 31 199 M6 176 90,5 18 545 36 13,8
K1524.12514205 silver C passhal med spar 42 5 125 14 31 199 M6 176 90,5 18 545 36 16,3
K1524.16014205 silver C passhal med spar 55 5 160 14 36 252 M8 194 1165 20 76,5 40 16,3
K1524.16016205 silver C passhal med spar 5 5 160 16 36 252 M8 194 11655 20 76,5 40 18,3
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