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Artikelbeskrivning/produktbilder

Beskrivning

Material:
Gaffelhuvud och bult i stål 1.7225.

Utförande:
Förzinkat.

Anmärkning:
Gaffelstyckena har utvecklats som tillbehör till länkhuvudena. Gaffelns öppningsmått
C har valts för att kunna anslutas till länkhuvudena.

Passar till länkhuvudena K0716 / K0717 / K0718 / K0719 / K1465 och K1466.
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Ritningar

Artikelöversikt

Gaffellänkar för länkhuvuden

Beställningsnr. B C D D1 D2 D3 L L1 L2 L3 L4 R1 W° F
Statisk

kN
K1934.05080516 16 8 13 5 M5 18 29,5 20,5 21,5 10,5 0,5 8,5 6,5 8
K1934.06090618 18 9 15 6 M6 20 33,5 22,9 25 11,5 0,5 9 7 9
K1934.08120820 20 12 17 8 M8 24 41 24,9 31,5 13,5 1 10,5 8 14,5
K1934.10141025 25 14 21 10 M10 28 49,5 30,3 38 16 1 12,5 8 19,5
K1934.12161229 29 16 25 12 M12 32 57,5 34,3 44 18 1,5 15 8 23,5
K1934.16211638 38 21 30 16 M16 42 76,5 43,3 58 23,5 1,5 20 9 32
K1934.20252045 45 25 38 20 M20 50 90,5 51,9 68 29,5 - 22,5 9 43


