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Muttrar for T-spar langa
Artikelbeskrivning/produktbilder
Beskrivning
Material:
Seghérdat stal.
Utforande:
Seghérdat till 10.
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Artikeldversikt
muttrar for T-spar, langa
Bestéllningsnr. Spérbredd B B D H H1 L
K1911.08 10 15 97 M8 12 6 30
K1911.10 12 18 11,7 M10 14 7 36
K1911.12 14 22 13,7 M12 16 8 44
K1911.14 16 25 15,7 M14 18 9 50
K1911.16 18 28 17,7 M16 20 10 56
K1911.18 20 32 19,7 M18 24 12 64
K1911.20 22 35 217 M20 28 14 70
K1911.24 28 44 27,7 M24 36 18 88
K1911.30 36 54 35,6 M30 44 22 108
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